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Ochelari confortabili de protecţie Protégè™, Culoarea discurilor: CLEAR

Date comandă

Numărul de comandă 096335 CLEAR

GTIN 7312550312711

Clasa articolului 09A

Descriere

Execuţie:
Ochelarii de protecţie cu design Floating Lens™ se disting printr-o flexibilitate ridicată şi
adaptabilitate optimă la orice fizionomie. Braţele căptuşite şi perniţele moi pentru nas asigură
un sentiment plăcut la purtare şi stabilitatea ochelarilor. Sunt rezistenţi la zgârieturi şi nu se
aburesc datorită stratului de acoperire HydroShield™ de înaltă calitate.
Standard:
EN 166; EN 170
Característica del marco: Almohadillas en las patillas
Frame properties: Side padding
Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet
Caractéristique de la monture: Coussinets
Keret tulajdonságai: Párnázott szár
Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta
Acoperire optică: nu se abureşte
Acoperire optică: Cu rezistenţă la zgârieturi
Protecţie UV: Standard
Material pentru lentile: Policarbonat
Marcarea lentilelor: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descriere tehnică

Material pentru lentile Policarbonat

Marcarea lentilelor 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Protecţie UV Standard
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Acoperire optică nu se abureşte

Acoperire optică Cu rezistenţă la zgârieturi

Caracteristicile ramelor Pernuţe pe braţe

Tip produs Ochelari de protecţie
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