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Cheie tip cleşte Izolat VDE, Lungimea totală: 250mm

Date comandă

Numărul de comandă 813851 250

GTIN 4003773082408

Clasa articolului 83D

Descriere

Execuţie:
· Mânere complet izolate până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
· Cu gradaţie pentru reglare precisă separat de piesă.
· Fălci de prindere paralele, netede; model cromat.
· Reglare în trepte prin apăsarea pe buton şi mâner de strângere pentru forţă mare de

apăsare a fălcilor.
· Cursa dintre suprafeţele de prindere permite reglarea strângerii după principiul

clichetului.
· Cheie tip cleşte cromată.
· Mânere izolate cu manşoane din mai multe componente.
Aplicaţie:
Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Notă:
Fălci moi disponibile la cod 813725.

Descriere tehnică

Lungimea fălcii 30 mm

Deschidere 0 - 52 mm

Lungimea totală 250 mm

Tip produs Chei tip cleşte
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Accesorii

Fălci moi pentru cheie tip cleşte6 buc. Referinţă 250 813725 250
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