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Pereche de traverse LNS Duo 80x50x1,5, Lungimea traverselor: 1350 mm
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Date comanda

Numarul de comanda 991361 1350
GTIN 4058255037353
Clasa articolului 96P
Descriere

Executie:

Profiluri rectangulare modelate la rece cu placute metalice sudate. Fiecare placuta metalica
are pana la 5 carlige stabile, pentru distribuirea optima a sarcinii in suportul raftului tip palet.
Greutatea suportatd de fiecare pereche de traverse — pana la 4450 kg.

Adaptat pentru:

Rafturi tip palet incepand cu anul de fabricatie 08/2018.

Livrare:

2 coloane pentru agatarea pe cadrul coloanei, inclusiv cate 2 stifturi de siguranta.

Culoare:

Similar RAL 2004 portocaliu acoperit cu vopsea pulbere.

Nota:

Pentru alte traverse cu lungimea de 2700 mm consultati Cod 991337, 991341, 991345 in
catalogul principal volumul 3.

[naltime montant: 80 mm

Capacitate portanta per pereche de traverse: 1995 kg

Descriere tehnica

Capacitate portanta per pereche de traverse 1995 kg

Lungimea traverselor 1350 mm

inaltime montant 80 mm

Tip produs Componente pentru raftul de paleti
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