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Dispozitiv de frânare sincron Titan, Lungimea frânghiei de ghidare: 10 m

Date comandă

Numărul de comandă 098140 10

GTIN 7312550111901

Clasa articolului 09A

Descriere

Execuţie:
TITAN. Structură durabilă şi rezistentă la uzură din oţel inoxidabil. Cablu din poliamidă lung de
10 m (d = 12 mm) cu mijloc de legătură cu o lungime de 0,3 m. Carabină cu deschidere de 30 mm
şi o carabină automată cu o deschidere de 18 mm. Blochează automat la cădere.
Standard:
EN 353-2
Greutate: 1,65 kg
Carabină: Carabină automată

Descriere tehnică

Lungimea frânghiei de ghidare 10 m

Standard EN 353-2

Greutate 1,65 kg

Carabină Carabină automată

Tip produs Dispozitiv de colectare
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