Fisd de date /b Hoffmann Group

Set de chei tubulare 1/4, patrat 1/2 inch 65 buc., Tip: SD

Date comanda

Numarul de comanda 630023 SD
GTIN 4062406060220
Clasa articolului 61A
Descriere

Executie:

Profilul Surface Drive actioneaza direct pe suprafetele piulitelor si suruburilor, muchiile sensibile
sunt menajate. Si dimensiunile intermediare (de ex. suruburi in inch) si suruburile uzate pot fi
stranse sau desfacute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobbel-Fix permit un unghi de rotire si
pot fi fixate prin blocare.

Profilul Surface Drive actioneaza direct pe suprafetele piulitelor si suruburilor, muchiile sensibile
sunt menajate. Si dimensiunile intermediare (de ex. suruburi in inch) si suruburile uzate pot fi
stranse sau desfacute cu profilul Surface Drive. Extensiile Wobble-Fix permit un unghi de rotire si
pot fi fixate prin blocare.

Toate sculele sunt pastrate sigur si oricand la indemana intr-un suport din spuma PUR rezistent,
special format.

Aplicatie:

Pentru suruburi cu hexagon exterior / piulite cu filet M4 — M20 si pentru suruburi cu locas
hexagonal cu filet M4 — M18.

Pentru suruburi pentru Pozidriv si pentru Philips cu filet M2 — M6, suruburi cu fanta cu filet M2,5
— M5,

pentru suruburi Torx® interioare cu filet M3 — M8 si pentru suruburi XZN cu filet M4 — M8.
Material:

Otel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biti de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch, Surface Drive: 13 buc. Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;
8;9,10;11;12;13; 14
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Biti de chei tubulare, hexagonali 1/2 inch, Surface Drive: 12 buc. Cod 642325 Ref. 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biti hexagonali de surubelnita 1/2 inch: 4 buc. Cod 643229 Ref. 6; 8; 10; 14

BITI hexagonali 1/4 inch C 6,3: 4 buc. similare Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6

BITI 1/4 inch pentru Phillips C 6,3: 3 buc. similare Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

BITI Pozidriv 1/4 inch C 6,3: 3 buc. similare Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25; 3/25

BITI cu fanta 1/4 inch C 6,3: 3 buc. similar Cod 675250 Ref. 3,5%0,6; 5,5%0,8; 8%1,2

BITI 1/4 inch pentru Torx® C 6,3: 6 buc. similare Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30;
TX40

BITI cu profil XZN 1/4 inch C 6,3: 4 buc. similare Cod 675565 Ref. M4; M5; M6; M8

Maner tip T 1/4 inch: 1 buc. Cod 633029 Ref. 116

Maner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632829 Ref. 1/4

Prelungitoare ,Wobble-Fix" 1/4 inch: 2 buc. Cod 632519 Ref. 50; 100

Prelungitoare ,Wobble-Fix” 1/2 inch: 1 buc. Cod 641129 Ref. 125

Articulatie cardanica 1/4 inch: 1 buc. Cod 633529 Ref. 1/4

Articulatie cardanica 1/2 inch: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632025 Ref. 1/4 cu extractor

Clichet 1/2 inch: 1 St. Cod 640025 Ref. 1/2 cu extractor

Coada de cuplare 1/4 inch E 6,3: 1 buc. similar Cod 675020 6,3K pentru BITI 1/4inch C6,3
Coada de conectare 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 650005 Ref. 2 cuplaj in hexagon 1/4inch E 6,3 -
patrat exterior 1/4 inch

Coada de conectare 1/2 inch: 1 buc. similar Cod 650005 Ref. 5 cuplaj in hexagon 7/16 inch E 11,2
- patrat exterior 1/2 inch

Adaptor pentru biti 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 676800 cap patrat 1/4 inch - suport de biti 1/4
inch

Pastrare in: Cutie din plastic ABS

Nota:

Setul ofera loc suplimentar 4 cutii de stocare pentru piese mici Cod 951251 Ref. 2x3/1 (nu sunt
continute in furniturd).

Gradul de umplere al unui sertar in G: 8x20

inaltime: 61 mm

Patrat de antrenare: 1/2 inch

Patrat de antrenare: 1/4 inch

Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive: 4-34 mm

Gama deschidere a cheii pentru surubelnite hexagonale: 6-14 mm

Descriere tehnica

Patrat de antrenare 1/2 inch
Patrat de antrenare 1/4 inch
Interval de deschideri ale cheii Surfacedrive 4-34 mm
Gama deschidere a cheii pentru surubelnite hexagonale 6-14 mm

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 03.08.2022 22:26 2/5



Fisd de date /b Hoffmann Group

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de antrenare

Profil de cheie tubulara hexagonala
Patrat cu Wobble Fix

Ambalaj

Lungime

Latime

inaltime

Gradul de umplere al unui sertarin G

Tip produs

Cheie tubulara
hexagonala Surfacedrive

Surubelnita hexagonala
Surubelnita pentru Phillips
AYurubelniA£Af Pozidriv

Surubelnita lata

Surubelnita pentru suruburi TORX®

Surubelnita cu profil XZN
Surfacedrive
cu unghi de rotire
Cutie din plastic ABS
510 mm
294 mm
61 mm
8x%20

Cheie tubulara

Accesorii

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 32
mm

Maner tip T, 1/4 inch Lungimea totala 116 mm
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 9
mm

Articulatie cardanica 1/4 inch Tip 1/4

64232519

642325 32

633029 116
632025
640025

6312259

633529 1/4
63122512
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Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 12
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 6
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 4,5
mm

Bit pentru surubelnita, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 10
mm

Bit pentru surubelnita, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 14
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 4
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17
mm

Articulatie cardanica, 1/2 inch Tip 1/2

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 11
mm

Bit pentru surubelnita, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 7
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22
mm

Suport din spuma PUR pentru set 630023

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 34
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 30
mm

6312256

631225 4,5

643229 14

63122510
643229 8

631225 14

6312254

642325 24

64232517
641629 1/2

64232515

63122511
643229 6

6312257

642325 22

630304 630023

642325 34

642325 30
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Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 5,5
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 27
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 5
mm

Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 8
mm

Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive Deschiderea cheii 13
mm

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4

Bit pentru surubelnita, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10
mm

Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4

Prelungitor 1/4 inch ,Wobble-Fix” Lungimea totala 100 mm
Maner tubular 1/4 inch Lungimea totala 146 mm

Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2

Prelungitor, 1/2 inch ,Wobble-Fix” Lungimea totala 125
mm

Prelungitor 1/4 inch ,Wobble-Fix” Lungimea totala 50 mm

64232518

642325 16

6312255,5

642325 27

6312255

642325 21

6312258

63122513

630305 4

64322910

632025 1/4
632519 100
632829 146
640025 1/2

641129125

632519 50
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