Fisa de date Ao Hoffmann Group

S GRIDLINE
Carucior de montaj pentru sertare, 46x24G, inadltime mm / numér de sertare:
860/0

Date comanda

Numarul de comanda 931427 860/0
GTIN 4062406065805
Clasa articolului 9GK
Descriere

Executie:

Pentru echipare cu sertare 46x24G.

Carucioare pentru sertare de 50x28G cu cate 2 roti fixe si role de ghidaj sprijinite pe rulmenti

@ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, blocabil cu ajutorul rolelor de ghidaj. Cu margine
impotriva alunecarii pe 4 parti, covor din cauciuc cu caneluri si manere de impingere din 2
componente cu Haptoprene®. Siguranta de deschidere individuala impiedica deschiderea
simultana a mai multor sertare. Carcasa cu posibilitate de inchidere centrala cu ajutorul
incuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp si corpul sertarelor — gri deschis RAL 7035, partile frontale ale sertarelor — antracit RAL 7016,
acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL
7035.

Nota:

Echiparea sertarelor este permisa doar cu Cod 931454 sau Cod 931456 (cu deblocare individuala
Cu o singura mana a sertarului).

Grosimea materialului: 1,2 mm

Deschiderea sertarului: Incuietoare anti-alunecare

Egalizarea inaltimii la intervale: 25 mm

incuietoare cilindrica: Element modular de insertie

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

inaltime: 885 mm
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Latime: 1250 mm
Adancime: 700 mm
inaltimea utila: 600 mm

inaltime carcasa sertare: 700 mm
Capacitate portanta maxima: 600 kg

Descriere tehnica

Adancime

inaltimea utila

@ rotii

Greutate

inaltime

Capacitate portanta maxima
inaltime carcasa sertare
Latime

Grosimea materialului
Deschiderea sertarului
Egalizarea inaltimii la intervale

Incuietoare cilindrica

Selectarea culorii

latimea utila x adancimea utila a sertarelor in G

700 mm
600 mm
125 mm
81 kg
885 mm
400 kg
700 mm
1250 mm
1,2 mm
incuietoare anti-alunecare
25 mm
Element modular de insertie

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012,5011, 5005, 3003

46x24G

Accesorii

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 150 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mand, 200 kg
inaltime frontala a sertarului 125 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 100 mm

931456 150

931456 125

931456 100

931456 300
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Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 300 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mand, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 75 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 75 kg
Indltime frontala a sertarului 75 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 250 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mand, 200 kg
Inaltime frontala a sertarului 200 mm

Sertar cu deblocare singulara cu o singura mana, 75 kg
Indltime frontala a sertarului 100 mm

Covoras pentru sertare Dimensiuniin G 46X24

Set de covorase antialunecare pentru sertare, 5 buc.
Dimensiuni in G 46X24

Covoras din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni
in G46X24

931456 75

93145475

931456 250

931456 200

931454 100

951830 46X24

951885 46X24

951910 46X24
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