
Технический паспорт

TextFlow 12

Спиральные сверла HSS HOLEX CleverDrill, без покрытия, ⌀ DC h8: 4,4 мм

Данные для заказа

Номер для заказа 113005 4,4

GTIN 4045197952134

Класс артикула 12B

Описание

Исполнение:
Прочное сверло для любых стандартных работ. Улучшенное засверливание благодаря
крестообразной подточке. Толщина сердцевины и ее утолщение к хвостовику стандартные.
Шлифованный профиль. Поверхность специально обработана, имеет бронзовый цвет .
Рекомендации:
Максимальная глубина сверления:
L2 = LC - 1,5 × DC.
Внутреннее охлаждение: нет
Стандарт: DIN 1897
Допуск на номинальный ⌀: h8
Угол при вершине: 130 градусов
Число режущих кромок Z: 2
рекомендуемая максимальная глубина сверления L2: 17,4 мм
Длина стружечной канавки Lc: 24 мм
Общая длина L: 58 мм
⌀ хвостовика Ds: 4,4 мм
подача f в стали < 750 Н/мм2: 0,05 мм/об

Техническое описание

подача f в стали < 750 Н/мм2 0,05 мм/об

Длина стружечной канавки Lc 24 мм

Общая длина L 58 мм

рекомендуемая максимальная глубина сверления L2 17,4 мм

⌀ хвостовика Ds 4,4 мм
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Технический паспорт

TextFlow 12

Допуск на номинальный ⌀ h8

Стандарт DIN 1897

Номинальный ⌀ DC 4,4 мм

Число режущих кромок Z 2

Угол при вершине 130 градусов

Серия HOLEX CleverDrill

Покрытие без покрытия

Инструментальный материал HSS

Тип N

хвостовик Цилиндрический хвостовик

Внутреннее охлаждение нет

цветное кольцо без

Тип продукта Спиральные сверла
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