Technicky list /% Hoffmann Group

Garant crio
Pracovny stél, 9 zasuviek, Bukova doska Multiplex, 20x20G, Dizka dosky:
1500mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 921084 1500
GTIN 4062406083038
Trieda polozky 9GG
Popis

Prevedenie:

Pracovny st6l so stabilnou ocelovou konstrukciou s vystuhou zo 4-hrannej rary. Zasuvkova
skrinka s centralnym zamykanim pomocou cylindrickej zamky. 100 % pIne vysuvné zasuvky s
diferencialnym vysuvom a nosnostou 75 kg. Patky s plastovymi klzakmi Setriacimi podlahu.
Korpus zasuviek vzdy v svetlo sivej farbe RAL 7035, praskovo nanasany. Predné Casti zasuviek
v réznym farbach. Bez rusiacich hran po obvode na optimalne Cistenie a vyuzivanie plochy s
organizérom (boxy, vlozky z tvrdej peny, drazkované deliace listy). Upnutia zasuviek v 25 mm
rastri.

Uzamykaci systém s cylindrickym zamkom s 5 kolikovymi zapadkami, modularnou nastrénou
vloZkou. Uzamykatelny.

Osadenie:

Vyska cela zasuviek (vlavo) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Vyska cela zasuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvlastne prislusenstvo:

Doplnkové prislusenstvo, ako vyskové nastavenie, kolieska, bocné oblozenie atd., najdete pod
jednotlivymi komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchova uprava farby:

Korpus a korpus zasuviek svetlosiva farba RAL 7035, Celd zasuviek a dvierka antracitova farba RAL
7016, praskovo nanasana. Korpus zasuvky nie je mozné konfigurovat, vzdy v svetlosivej
farbe RAL 7035.

Technicky opis
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Podkladova konstrukcia Sirka
Hmotnost

Hibka pracovnej dosky

Dizka pracovnej dosky
Zasuvky Uzitkova sirka
Podkladova konstrukcia Hibka
Zasuvky Uzitkova Sirka v G
Pocet zasuviek

Zasuvka Uzitkova plocha v G
Vyska

Zasuvky Uzitkova hibka v G

Pracovny st6l/nosnost pracovného stola - maximalne
plosne rozlozené zatazenie prie¢inka (drevo)

Zasuvky Uzitkova hibka

Séria

Hrubka pracovnej dosky

Zasuvkova skrinka Uzitkova vyska
Konstrukéné prevedenie

Hrubka materialu

Pracovny st6l vyska

Zasuvka/vysuvna polica nosnost
Hrubka platne

Zasuvkovy vysuv (Ciastocny/plny vysuv)

Cylindricky zamok
Volba farieb

Atribut Nazov produktu
Druh produktu

1300 mm
179,3 kg
750 mm
1500 mm
500 mm
700 mm

20

4

20x20

850 mm

20

800 kg

500 mm
Ready-to-go
50 mm
525 mm
Konstrukcia z ocelovych rarok

T mm

850 mm
75 kg

50 mm
100 %

modularna zasuvka

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,

5018,5012,5011, 5005, 3003
20x20G

Pracovny stol
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Prislusenstvo

Suprava protiSmykovych rohozi do zasuviek,5-dielne
Rozmer v G 20X20

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska
Cela zasuviek / typ 100/3

Box na drobny sortiment easyPick Vyska ¢ela zasuviek / typ
75/3

Rohoz z ryhovanej gumy do zasuviek Rozmer v G 20X20
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 125

Suprava ockovych klu¢ov Pocet nastrojov 20

Suprava skrutkovacov Pocet nastrojov 10

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska
Cela zasuviek / typ 100/2

Zasuvka Vyska Cela zasuvky 150

Suprava deliacich list s drazkami/délicich prie¢ok Vyska
Cela zasuviek / typ 125/4

Dielenska suprava Pocet nastrojov 22

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska
Cela zasuviek / typ 125/1

Nastréna vliozka s 2 klueémi Cislo zamku Ho (3-miestne) 003
Podlozka z mdkkého PVC, priehladna Sirka 1500

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska
Cela zasuviek / typ 125/6

Rohoz do zasuviek Rozmer v G 20X20

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska
Cela zasuviek / typ 75/3

Suprava nastrénych klucov 1/4 palcova a 1/2 palcova Pocet
nastrojov 39

Suprava nastrénych klucov 1/2 Pocet nastrojov 32
Zasuvka Vyska Cela zasuvky 75

Box na drobny sortiment easyPick Vyska ¢ela zasuviek / typ
75/1

/% Hoffmann Group

951885 20X20

950320 100/3

950300 75/3

951910 20X20
927800 125
952505 20
953521 10

950320 100/2

927800 150

950320 125/4

955071 22

950320 125/1

950050 003
951951 1500

950320 125/6

951830 20X20

950320 75/3

953833 39

953821 32
927800 75

950300 75/1
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Suprava nastrénych klucov 1/4 palcova a 1/2 palcova Pocet

nastrojov 37 95382837
Dielenska suprava Pocet nastrojov 26 955081 26
Box na drobny sortiment easyPick Vyska ¢ela zasuviek / typ 950300 75/2
75/2

Suprava kliesti PocCet nastrojov 5 954295 5
%upraya dgllaC|ch list s drazkami/délicich prie¢ok Vyska 950320 75/2
Cela zasuviek / typ 75/2

Suprava kliesti Pocet nastrojov 5 9543055

Suprava deliacich list s drazkami/délicich prie¢ok Vyska

¢ela zasuviek / typ 125/3 950320 125/3

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska

Cela zasuviek / typ 75/1 950320 75/1

Suprava na vyznacenie a pilenie Polet nastrojov 8 954895 8

Suprava deliacich list s drazkami/délicich prie¢ok Vyska

¢ela zasuviek / typ 100/1 950320 100/1

Suprava pilnikov Pocet nastrojov 6 9522536

Demontazny nastroj Typ 1 9500701

Suprava deliacich list s drazkami/délicich prie¢ok Vyska

¢ela zasuviek / typ 150/5 950320 150/5

Suprava deliacich list s drazkami/délicich priecok Vyska

Cela zasuviek / typ 150/4 950320 150/4

Krytka zdmku pre GridLine Typ KO21 914227 KO21
fa,éssllj\\llll(())//%)mfort Close systém timenia zasuvu Nosnost 950180 75
Zasuvka Vyska cela zasuvky 100 927800 100
Dielenska suprava Pocet nastrojov 22 955072 22
Suprava skrutkovacov Pocet nastrojov 10 95352210
Suprava kliesti PocCet nastrojov 5 954306 5
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