Technicky list /b Hoffmann Group

¢(SCANGRIP

VoA Y CanA

Akumulatorové pracovné svietidlo s LED s realnymi farbami COLOUR MATCH,
Typ: MULTI3

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 081514 MULTI3
GTIN 5708997356531
Trieda polozky 08C
Technicky opis

Farba svetla verna farba
Svetelny tok 3000 Im
Trvanie osvetlenia 15h
Kapacita akumulatora 4 Ah
Pocet obsiahnutych akumulatorov 1
Napatie akumulatora 11,1V
Zbéna ATEX Ziadna
Stuperi ochrany krytom IP IP 67
Zasobovanie energiou Prevadzka s akumulatorom
Druh batérie Li-lon
Celkova dizka 240 mm
Celkova Sirka 230 mm
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Hodnota CRI 96
Hmotnost 1970 g
Oznacenie vyrobcu MULTIMATCH 3
Druh produktu Pracovné svietidlo
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