Technicky list /% Hoffmann Group

SWISSE

Sustruznicky drziak lavé, HSK-T, @ stopky / velkost dosticky: 63/08HPmm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 320006 63/08HP
GTIN 2050001772602
Trieda polozky 36D
Popis

Upozornenie:

Vhodnu dyzu HP ¢. 320001 si objednajte samostatne! Nahradné diely ¢. 320610 — 320626 su
uvedené v zozname nahradnych dieloch.

PSC upinacie skrutky na poziadanie.

Technicky opis

Osi-Vzdialenost vrcholov f 45 mm
Nahradny diel P04
Velkost dosticiek 08
vhodna otocna rezna platnicka WN.. 0804..
Minimalny priemer predvftania D, min 80 mm
Dizka vy¢nelku Rozmer A 70 mm
@ stopky 63 mm
Upinac HSK-T
Druh pouzitia lavé
Norma upinaca ISO 12164-3
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Vnutorné chladenie
Druh stopky
Druh produktu

ano

Kuzelova duta stopka

Sustruznicky drziak

/% Hoffmann Group

Prislusenstvo

Vysokovykonna chladiaca tryska (HP) Typ 63
Medzipoloha ¢. 1 Typ P05
Pruzny istiaci kolik €. 7 Typ PO1
Lomena paka ¢. 4 Typ P04
Pruzny istiaci kolik ¢. 7 Typ P04
Upinacia skrutka ¢. 3 Typ P06
Upinacia skrutka ¢. 3 Typ P02
Lomena paka ¢. 4 Typ P05
Medzipoloha €. 1 Typ P01
Pruzny istiaci kolik ¢. 7 Typ P05
Upinacia skrutka ¢. 3 Typ P01
Lomena paka ¢. 4 Typ PO1
Upinka ¢. 6 Typ D07
Medzipoloha ¢. 1 Typ P06
Upinacia skrutka ¢. 3 Typ D07
Lomena paka ¢. 4 Typ P02
Krazok trysky ¢. 5 Typ D07
Pruzny istiaci kolik €. 7 Typ P06
Upinacia skrutka ¢. 3 Typ PO5
Lomend paka ¢. 4 Typ P06
Medzipoloha ¢. 1 Typ P04
Medzipoloha ¢. 1 Typ P02
Pruzny istiaci kolik ¢. 7 Typ P02

320001 63
320610 P05
320618 PO1
320612 P04
320618 P04
320611 P06
320611 P02
320612 P05
320610 PO1
320618 P05
320611 PO1
320612 PO1
320614 D07
320610 P06
320611 D07
320612 P02
320613 D07
320618 P06
320611 P05
320612 P06
320610 P04
320610 P02
320618 P02
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