Technicky list

/% Hoffmann Group

Upichovacia / zapichovacia dosti¢cka, HB7020, Sirka zapichu w: 1,5mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 273676 1,5
GTIN 4045197719324
Trieda polozky 21)
Popis

Prevedenie:

Lamac triesok pre malé @ a znizenie reznej sily.

Technicky opis

Tolerancia Sirka zapichu w +0,03 mm
Sirka zapichu w 1,5 mm

Posuv f

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia
Rezny material

Hlavné pouzitie

Dalsie pouzitie

Podmienka rezu

Typ

Uhlovy Polomer r

Pocet vymien/reznych hran

0,03 -0,12 mm/ot,
hrubovanie a dokoncovanie
HM
P
M
kontinualne
HB7020
0,1 mm

2
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Profil oto¢nej reznej platnicky neutralna

Otoc¢na reznd platnicka

Druh produktu . .
na sustruzenie zapichov

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO

Ocel < 500 N/mm? vhodny 220 P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 180 P
Ocel < 900 N/mm? vhodny 170 P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 140 P
Ocel < 1400 N/mm? podmienene vhodny 120 P
INOX < 900 N/mm? vhodny 140 M
INOX > 900 N/mm? vhodny 130 M
Ti > 850 N/mm? vhodny 60 S
GG(Q) vhodny 200 K
CuZn vhodny 250 N
Uni vhodny

kontinualne vhodny

mokré maximum vhodny

suché podmienene vhodny
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