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Tlakový rozprašovač s 2 rôznymi rozprašovacími dýzami, Typ: 2

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 083515 2

GTIN 2050001652898

Trieda položky 08H

Popis

Prevedenie:
Vysokokvalitná plastová nádoba. Praktická hríbová rukoväť na zvýšenie tlaku. Nastaviteľná
rozprašovacia dýza od rozprašovacej hmly po bodový prúd.
 2 rozprašovacie dýzy v rôznych dĺžkach, rozprašovanie v akejkoľvek polohe, s tesnením
Viton. S aretovacou pákou pre trvalú rozprašovaciu funkciu.
Použitie:
Odolné voči nasledujúcim médiám: obvyklé kvapaliny s obsahom rozpúšťadiel, uhľovodíky
(čistiace zariadenie bŕzd), minerálne oleje a mazivá. Nevhodné pre agresívne kvapaliny, ktoré
by mohli zasiahnuť tesnenie Viton.

Technický opis

Materiál Tesnenie Viton

Materiál rozprašovacia hlavica PA

Materiál Rozprašovacia dýza Mosadz

Objem 2 l

Maximálny prevádzkový tlak 3 bar
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Druh produktu Fľaša s rozprašovačom

Príslušenstvo

Sortiment pre tlakový rozstrekovač č. 083515 083513
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