Technicky list /% Hoffmann Group

Suprava nastrénych klacov 1/4, Pocet nastrojov: 22

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 953701 22
GTIN 4062406157074
Trieda polozky 91A
Popis

Prevedenie:

BeZné sortimenty naradia v dvojfarebnej vlozke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenymi pérmi

je odolna proti oleju a nenasava ziadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitova, spodna kontrastna
Seda farba signalizuje chybajuice nastroje.

Vlozky z tvrdenej peny vypifaju 1/4 (10 G x 8 G, resp. 250 x 200 mm) alebo 1/2 (20 G x 8 G, resp.
500 x 200 mm) Uzitkovej plochy zasuvky.

Vhodné pre:

Nové dielenské voziky GARANT so zasuvkami s plnym vysuvom a novym rozmerom zasuvky 20
G x 16 G prip. 500 x 400 mm (S X h).

Peny velkosti 10 G x 8 G sa hodia do Shadowboard ¢. 923210 vel. 250 (2 peny na jeden
Shadowboard).

Rozsah balenia:

Vlozka z tvrdenej peny prazdna c. 952001 vel. 953701: 1 ks

6-hranna nastrcna hlavica GARANT c. 631029 vel. 3,5; 4;4,5; 5;5,5;6;7;8;9; 10; 11; 12; 13: 1 ks
6-hranna zastrcna hlavica GARANT c. 631729 vel. 3; 4; 5; 6: 1 ks

Rohatka prepinatelna GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks

PredlZenie GARANT c. 632429 vel. 150: 1 ks

Nastrcna rukovat GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks

Priecna rukovat GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks

Kardanovy klb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks
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Technicky opis

Pocet nastrojov 22
Hmotnost 0,624 kg
Hibka v G 10
Hibka 250 mm
Sirkav G 8
Sirka 200 mm
Textura tvrdej peny LD45, hrubka 30 mm
Stupen naplnenia zasuvky v G 8x10
Pohonny Stvorhran 1/4 palec
Druh produktu VloZka z tvrdenej peny
Prislusenstvo

Univerzélny kib 1/4 palca Typ 1/4

6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8
6-hranny nastrény skrutkovac¢ 1/4“dlhé Sesthran 3
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13
Predizenie, 1/4 palca Celkova dizka 150

6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7
6-hranny nastrény skrutkovac¢ 1/4"dlhé Sesthran 5
Nadstavec s rukovatou, 1/4 palca Celkova dizka 146
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6
Prie¢na rukovit, 1/4 palca Celkova dizka 116
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10

6-hrannd vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4

633529 1/4
6310295
631029 8
6317293
631029 13

632429 150
6310297
6317295

632829 146
6310296

633029 116
6310299
631029 10
6310294
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VloZka z tvrdenej peny pre supravy naradia Vhodny pre

sadu vloziek s tvrdenej peny 953701 952001 953701

6-hranny nastrény skrutkovac¢ 1/4“dlhé Sesthran 4 6317294
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5 631029 5,5
6-hranny nastrény skrutkovac 1/4“dlhé Sesthran 6 6317296
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11 631029 11
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5 631029 4,5
Obojstranna racna, 1/4 palca s vyhadzovacom Typ 1/4 632025 1/4
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12 631029 12
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5 631029 3,5
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