Technicky list /% Hoffmann Group

o] KYOCER
PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Typ: GG

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 223328 GG
GTIN 4960664732937
Trieda polozky 25A
Popis

Prevedenie:

Pentagonalna oto¢na rezna platnicka s 10 reznymi hranami na stabilné a hospodarne obrabanie.
W - vymenitelnd dosticka s 2 reznymi hranami.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 x D.

Technicky opis

Posuv f, na zub max. 0,2 mm

Typ GG

Pocet vymien/reznych hran 10

Kéd I1SO vhodnd Otocna rezna platnicka PNEG 1106XNER-W

Typ PR1525

Rezny material HM

Stolova rezacka 10 mm

Druh produktu Otocné rezné platnicky na frézovanie
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Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod I1SO
GG(G) vhodny 180 K
suché vhodny
vzduch vhodny
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