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Splietana stetcova kefa Drot INOX, @ kefy D1xhrubka stetin: 6X0,35mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 574900 6X0,35
GTIN 4017359208908
Trieda polozky 57L
Popis

Prevedenie:

Hladky, spletany drot, zalisovany do ocelového puzdra, @ stopky 6 mm, rovhomernd hustota
osadenia, mimoriadne odolny voci opotrebovaniu.

Kvalitny drotu INOX 1.4401 (AISI 316). Nosné teleso s plastovym oplastenim na opracovanie
nehrdzavejucej ocele.

Pouzitie:

Na odihlenie, odstrafovanie zvyskov a na vietky stredne tazké az tazké kefovacie prace.
Vrkocové stetcové kefy na presnu pracu.

Technicky opis

Hrubka Stetin 0,35 mm
maximalne otacky 4500 min
Pocet pletencov 1

Dizka orezania H, 25 mm

@ stopky D, 6 mm
Upchavkovy material Drot INOX
Zapletanie spletané dolava
Druh produktu Stetcova kefa
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