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Bit pre skrutky Torx Plus®, 1/4 palca C 6,3, Profil Torx Plus®: 8IP

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 675390 8IP

GTIN 4013288031570

Trieda položky 63H

Popis

Prevedenie:
Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom,
prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 − 675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.
Použitie:
Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie
používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.
Norma:
DIN ISO 1173.
Materiál:
Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Technický opis

Profil Torx Plus® 8IP

Bit-šesťhranná stopka C 6,3

Celková dĺžka 25 mm

Označenie výrobcu 867/1 IP TORX PLUS®

Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®

Druh produktu Bitový nástroj
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