Technicky list /% Hoffmann Group
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Sada nastrénych klucov, 1/4; 3/8 palcovy Stvorhran 48-dielne

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 630006
GTIN 4018754260539
Trieda polozky 63A
Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podla DIN 3122/3123; nastrcné hlavice podla DIN 3124. Vnutorné/
vonkajsie Stvorhrany podla DIN 3120.

Pouzitie:

Na skrutky s vonkajsim Sesthranom/matice so zavitom M2 — M14.
Material:

Chrém-legovana ocel, pochromovana.

Rozsah balenia:

1/4" nastr¢né hlavice 6-hranné: 8 ks ¢. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
3/8" nastréné hlavice 6-hranné: 12 ks ¢. 637200 vel. 10; 11;12; 13; 14; 15;16; 17; 18; 19; 21; 22
3/8 palca Hlavica na zapalovacie sviecky: 1 ks ¢. 637310 vel. 16

Bity na skrutky Phillips C 6,3: 3 ks ¢. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity na Pozidriv C 6,3: 1 ks ¢. 675320 vel. 2/25

BITS na skrutky s drazkou C 6,3: 6 ks €. 675250 vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Bity na vnutorny Sesthran C6,3: 5 ks €. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Spojovaci kus pre BITY: 2 ks podobne ako ¢. 676800 vel. 4/4; 8/4

3/8" spojovaci kus: 1 ks ¢. 649505 vel. 3

3/8" prie¢na rukovat: 1 ks ¢. 635700 vel. 165

1/4" nastréna rukovat: 1 ks ¢. 632800 vel. 150

1/4 palcové predizenie: 1 ks ¢. 632400 vel. 150

3/8" predizenia: 2 ks ¢. 635400 vel. 75; 240

1/4" kardanovy kib: 1 ks €. 633500 vel. 1/4

3/8" kardanovy kib: 1 ks ¢. 636200 vel. 3/8

1/4" ra¢na: 1 ks €. 632000 vel. 1/4
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3/8" ra¢na: 1 ks ¢. 635000 vel. 3/8
Skladovanie v: ABS plastovy box

Technicky opis

Vystupny profil

Vystupny profil

Vystupny profil

Vystupny profil

Vystupny profil

Rozsah rozmeru cez steny 6-hrannych nastrénych klucov
Rozsah rozmerov cez steny 6-hrannych skrutkovych
klucov

Pocet dielov

Pohonny stvorhran

Pohonny stvorhran

Balenie

Dizka

Sirka

Vyska

s QuickRelease

Druh produktu

6-hranny skrutkovac
Skrutkovac na skrutky Phillips
Plochy skrutkovac
6-hranny nastrény klu¢
Skrutkovac Pozidriv

4-22 mm
3-8 mm

48
3/8 palec
1/4 palec
ABS plastovy box
413 mm
230 mm
57 mm
nie

Nastrény kluc

Prislusenstvo

6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5
Predizenie, 3/8 palca Celkova dizka 240
Nadstavec s rukovétou, 1/4 palca Celkova dizka

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Velkost krizovej
dréazky / celkova dizka 2/25

631000 4
631000 4,5
635400 240

632800

675310 2/25
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6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 13

Bit pre 3esthran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Sesthran 6
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9

6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 19

Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Velkost krizovej
drézky / celkova dizka 2/25

6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 15

6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 17

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Sirka ¢epele 8
Univerzalny kib 3/8 palca Typ 3/8

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Sirka ¢epele 4
Univerzalny kib 1/4 palca Typ 1/4

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Sirka ¢epele 6,5
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8

6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 22

Bit pre $esthran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Sesthran 4

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Velkost krizovej
drézky / celkova dizka 1/25

6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Sirka ¢epele 3
Redukcia Typ 3

Bit pre skrutky Schlitz, 1/4 palca C 6,3 Sirka ¢epele 5,5

VloZka nastréného kluca pre 3/8 palcové zapalovacie
svieCky Rozmer cez steny 16

Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Velkost krizovej
dréazky / celkova dizka 3/25

6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 14
6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 11
6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 18

Predizenie, 1/4 palca Celkova dizka 150

637200 13
6752406
631000 9

637200 19

675320 2/25

637200 15
637200 17
6752508
636200 3/8
6752504
633500 1/4
675250 6,5
631000 8
637200 22
675240 4

675310 1/25

631000 6
631000 5
675250 3
649505 3
6752505,5

63731016

675310 3/25

637200 14
637200 11

637200 18
632400 150
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6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 21 637200 21
6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 16 637200 16
6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 10 637200 10
Bit pre $esthran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Sesthran 3 6752403
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5 631000 5,5
Bit pre $esthran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Sesthran 5 6752405
6-hranna vlozka, 3/8 Rozmer cez steny 12 637200 12
Bit pre 3esthran, 1/4 palca C 6,3Profil Hex-Plus Sesthran 8 675240 8
PrediZenie, 3/8 palca Celkova dizka 75 635400 75
Priecna rukovat, 3/8 palca Celkova dizka 165 635700 165
6-hranna vlozka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7 631000 7
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