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Zavitové ocka Sesthran, M: M45

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 140920 M45
GTIN 4062406221966
Trieda polozky 11K
Popis

Prevedenie:

Vonkajsi Sesthran na normované rozmery klucov. Bez ldmaca triesok. Nabeh 1 3/4 chodu.
Upozornenie:

Na dodatocné rezanie poskodenych zavitov alebo rezanie na tazko pristupnych miestach.

Technicky opis

Stupanie 4,5 mm
Vyska 36 mm
Rozmer cez steny 85 mm
Velkost zavitu M45
Smer rezania pravé
Druh zavitu M
Vrcholovy uhol zavitu 60 Stupen
Rezny material HSS
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Norma DIN 382
Toleranc¢na trieda DIN 13 69
Druh produktu Zavitové ocka

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kéd ISO
Alu (kratke rezanie) podmienene vhodny
Ocel < 500 N/mm? vhodny
Ocel < 750 N/mm? vhodny
Ocel < 900 N/mm? vhodny
Ocel < 1100 N/mm? podmienene vhodny
INOX < 900 N/mm? podmienene vhodny
CuZn podmienene vhodny
Olej vhodny
suché podmienene vhodny
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