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Vibračná brúska GSS, Typ: 230AVE

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 077328 230AVE

GTIN 3165140663779

Trieda položky 03C

Technický opis

Brúsny papier Šírka (Klett) 92 mm

Brúsny papier Šírka (Svorka) 92 mm

Označenie výrobcu 230AVE

Schéma vŕtania 8-násobný

Brúsny papier Dĺžka (Klett) 184 mm

Brúsny papier Upínač Držiak svorky áno

maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2

Príkon 300 W

Miera kmitania 22000 min-1

Brúsny papier Upínač Priľnavosť osnovy áno

Hmotnosť 2,4 kg

Brúsny papier Dĺžka (Svorka) 230 mm

Zdvih kmitavého obvodu 2,4 mm

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
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Druh produktu Vibračná brúska

Príslušenstvo

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 120

557576 120

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 60

557576 60

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 180

557576 180

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 40

557576 40

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 320

557576 320

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 400

557576 400

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 100

557576 100

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 80

557576 80

Sada brúsnych papierov 50-dielna8-násobné dierovanie
Zrnitosť 240

557576 240
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