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Stranové stiepacie klieste na elektroniku, stihle vyhotovenie, KW, Celkova

dizka: 130mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 726682 130
GTIN 4062406239220
Trieda polozky 71B
Popis

Prevedenie:

Profesiondlne strihacie klieSte s [ahkym strihom. Obe Casti kliesti su presne spojené starostlivo
opracovanymi otvormi a brdsenymi povrchmi, ktoré zabezpecuju presny strih. S otvaracou
pruzinou a ergonomickymi rukovatami na bezpecnu a pohodInu manipuldciu. 2-zlozkovy
povlak rukovati z nevodivého materidlu. Vhodné pre ESD.

Material:

Z uhlikovej ocele (C70), presne vyrazena a tepelne upravena s protireflexnym fosfatovanim.

Technicky opis

Vykon v strihu medeného dr6tu do @ 0,8 mm

Celkova dizka 130 mm

Dizka britov 8 mm

Sirka hlavy 9,5 mm
elektrostaticka vlastnost EGB/ESD

Zabrus bez fazety
Material Uhlikova ocel (C70)
Povrch antireflexne fosfatované
Atribut Nazov produktu KW
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s otvaracou pruzinou ano

Druh produktu rezacie klieSte
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