Technicky list /b Hoffmann Group

Magneticky stojan, Typ: 15

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 366745 15
GTIN 4062406244828
Trieda polozky 310
Popis

Prevedenie:

- Pouzitie ako dodatocny oporny bod na zabranenie vibraciam na obrobku.

- Idedlne v kombinacii so zverakmi.

- Presné a jednoduché polohovanie pri vertikalnom a horizontalnom upinani.

- S vribkovanym povrchom na manualne nastavenie vysky a Sirkou kluca na silnejsi
kontakt.

- S ochranou proti strate pruzinového nosného prvku.

- Podperu mozno nastavit do lubovolnej polohy.

Pouzitie:

Aby sa zabranilo vibracidm, najma pri upinani tenkych obrobkov.

Material:

Pruzinova ocel

Vhodné pre:

Vsetky zveraky, vhodné na vietky upinacie situacie vdaka zakladni.

Technicky opis

Priemer 20 mm
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Material Pruzinova ocel
Vyska H 27 -40 mm
Kmitanie timené
Druh produktu

Podstavna podpera
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