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ZHHZETY
Racna prepinatelha, 1/4 palca, Typ: 1/4
-

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 632060 1/4
GTIN 4000896038558
Trieda polozky 630
Popis

Prevedenie:

Vyber materialu a Specialny postup pri kovani zaru¢uju optimalnu funkciu a dlhu Zivotnost.
S prepinacou pakou pre pravy a lavy prevodovy stupen.

Norma:

AuBenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

DIN 3122-D 6,3
Material:

Chréom-vanadiova ocel, chromovana.

Vhodné pre:
Ruc¢ne ovladané nadstavce.

Technicky opis

Pohonny Stvorhran
Celkova dizka
Pocet zubov

Pracovny uhol

1/4 palec
115 mm
20
18 Stupen

Material Chrém-vanadiova ocel

s kibovou hlavou nie

s vykyvnou hlavou nie

s vyhadzova¢om nie

s funkciou kladiva nie
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s QuickRelease nie

Hlava zapadkového kolieska oddelitelna od rukovati nie

Otocna rukovat nie

Polohovaci otvor na konci drzadla nie

Druh produktu Racna

USP1 prepinatelné

USP2 s gulovou poistkou, 18° pracovny

uhol, 115 mm dlhy, ledtend hlava
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