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Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie, Typ: NT22AP

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 078520 NT22AP

GTIN 4054278441559

Trieda položky 07C

Popis

Prevedenie:
Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie od spoločnosti Kärcher. Extrémne mobilný
vďaka prevádzke s akumulátorom, nie je závislý od prevádzky na kábli.
· Poloautomatické čistenie filtra.
· Plochý skladaný filter s puzdrom filtra.
· Čas chodu batérie pri plnom zaťažení 35 min.
· Ochranný kryt priestoru pre akumulátor.
· Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery.
S NT 22/1 Ap Bp L ponúkame prvý akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie pre
profesionálne požiadavky. S výkonným akumulátorom a nabíjateľnou batériou pre maximálny
sací výkon a dlhý čas prevádzky.
Rozsah balenia:
Vysoko výkonná batéria 36 V / 7,5 Ah, rýchlonabíjačka, sacia hadica s kolenom, flísové filtračné
vrecko, štrbinová hubica, hubica na mokré/suché vysávanie.
Upozornenie:
Zodpovedajúcu batériu a nabíjačku nájdete pod číslom 078518 CHARGER a 078519 BATTERY.
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Dĺžka 401 mm

maximálny vákuový výkon 152 mbar

Označenie výrobcu NT 22/1 Ap Bp

Výška 499 mm

Druh batérie Li-Ion

Kapacita akumulátora 7,5 Ah

Napätie akumulátora 36 V

Šírka 372 mm

Objemový tok 342 l/min

Objem kontajnera 22 l

Hmotnosť vrátane batérie 8,6 kg

Počet obsiahnutých akumulátorov 1

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom

Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

Vysokovýkonná akumulátor Typ BATTERY 078519 BATTERY

Rýchlonabíjačka Typ CHARGER 078518 CHARGER
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