Technicky list /b Hoffmann Group

Stvorstuprova vitacka, Typ: 720251

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 075156 720251
GTIN 4014586889849
Trieda polozky 03F
Popis

Prevedenie:

Univerzalna Stvorrychlostna vitacka do 32 mm. S pravym/lavym otdcanim, nastavenim
rychlosti, drziakom nastrojov MK3 na tazké vftanie.

Vyhoda:

Pre tazké prace.

Upozornenie:

Na poziadanie je k dispozicii zodpovedajuci magneticky stojan na vitacku.

Vhodné Spiralové vrtaky najdete od ¢. 114000.

Technicky opis

maximalny & Spiralovitého vrtaku do ocele 2. stupen 20 mm
Oznacenie vyrobcu BOZ32-4 M
Hmotnost 7,5 kg
maximalny & Spiralovitého vrtaku do ocele 1. stupen 32 mm
Prikon 1800 W
Rozsah ota¢ok 2. stupen 0-480 min’
maximalny & Spiralovitého vrtaku do dreva 1. stupen 60 mm
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maximalne vibrécie podla EN <2,5m/s’
maximalny & Spiralovitého vrtaku do dreva 2. stupen 70 mm
Rozsah ota¢ok 1. stupen 0- 140 min’
Upinac vitacieho sklucovadla MK3
Zasobovanie energiou Sietova prevadzka
vhodné pre material Ocel

Druh produktu Vitacka
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