Technicky list /b Hoffmann Group

%= PFERD
Okruhla kefa X-LOCK, drot INOX 0,50 mm, @ kefy D1x@ vyvrtu d1 / zavit M:
125X-LOCKmm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 571251 125X-LOCK
GTIN 4007220118771
Trieda polozky 55V

Popis

Prevedenie:

Rovna okruhla kefa s hladkym drétom 0,50 mm, spletanym a pevne zalisovanym do ocelového
telesa. Velmi agresivny kefovaci efekt s vysokou odolnostou voci opotrebovaniu.
Pouzitie:

Spletana dolava, zabrani sa pred¢asnému odvinutiu.

Na tazké prace s kefou ako odstrafovanie okovin, hrdze, odstrafovanie zvyskov, zdrshovanie,
Cistenie kovovych dielov, tiez na Cistenie debnenia.

Pomocou rychloupinacieho systému X-LOCK pre rychlu vymenu kief bez néradia.

Technicky opis

Pocet pletencov 24

& kefy D, 125 mm
maximalne otacky 12500 min’
Hrubka Stetin 0,5mm
Dizka orezania H, 28 mm
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Sirka orezania L,

12mm
Séria X-LOCK
Upchavkovy material Dr6t INOX
Zapletanie spletané dolava
Druh produktu Okruhla kefa
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