Technicky list /% Hoffmann Group

APHT 060204 FR, PKD, Typ: ALU

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 215634 ALU
GTIN 4062406358105
Trieda polozky 21L
Popis

Prevedenie:

Frézovacia oto¢na platni¢ka PKD s jednou reznou hranou.
Upozornenie:

Normované hodnoty pre a. = 0,25xD. a, =3 mm, @, msx = 4 mm.
Apmax = 2,5 mMm.

Technicky opis

Uhlovy Polomer 0,4 mm
Posuv f, na zub 0.1 mm
Séria Softcut®
Typ HLINIK

Koéd I1SO vhodna Otocna rezna platnicka APHT 060204 FR
Typ PKD
Rezny material PKD

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 11.08.2023 08:38 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Povrchova uprava s povrchovou Upravou

Druh produktu Otocné rezné platnicky na frézovanie

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kéd ISO
Hlinikové plasty vhodny 1500 N
Alu (kratke rezanie) vhodny 1500 N
Hlinik > 10 % si vhodny 1000 N
CuZn vhodny 800 N
mokré maximum podmienene vhodny
suché vhodny
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