Technicky list /b Hoffmann Group

HEDI

Strojné svietidlo, Typ: 9LED-24V

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 081303 9LED-24V
GTIN 4003644016709
Trieda polozky 08B
Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzalne pouzitelné svietidld, s vypinac¢om, 3 m gumenym pripojovacim kablom.
Vsetky svetla na stroji/pracovisku HEDI® sa Standardne dodavaju so stolovymi svorkami,
integrovanym magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k roznym povrchom.
Osvedcené strojné svietidlo s extrémne robustnou hlavou lampy, odolné voci striekajucej vode
a prachu, na profesionalne pouzitie v naro¢nych pracovnych prostrediach alebo na pouZzitie na
strojoch a v nich. Radiové rusenie podla DIN EN 62493.

Funkcia:

IP64: Sklada sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo vsetkych smerov a z ochrany proti
vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj Uplnej ochrany proti dotyku.

Technicky opis

Menovité napatie 24V
Zasobovanie energiou Sietova prevadzka
Svetelny tok 1140 Im
Svetelny vykon 12W
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Zéna ATEX Ziadna

Stupen ochrany krytom IP IP 64

Uhol vyzarovania pevny 60 Stupen
Zaostrovanie svetla zaostreny svetelny kuzel
Druh produktu Strojné svietidlo
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