Technicky list /b Hoffmann Group

Plochy upinaci magnet s vnatornym zavitom, Neodym, @: 6mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 085924 6
GTIN 2050001737717
Trieda polozky 08Q
Popis

Prevedenie:

- Odolny voci teplotam do maximalne 80 °C.

- Pozinkovany povrch, neodymové magnetické jadro.

- Odtieneny plochy upinaci magnet s 3 az 6-krat vys$Sou prilnavostou v porovnani s
tvrdymi feritovymi magnetmi.

Pouzitie:

Pre upinanie, montaz, instalaciu nalisovanim, nalepenim a naliatim.

Upozornenie:

Skrutkovacie haky s vonkajsim zavitom pod ¢. 085921.

Technicky opis

%) 6 mm
Vyska 4,5 mm
Vyska so zavitom 11,5 mm
Hmotnost 2749
Material povrch pozinkované
maximalna tepelna odolnost 80°C
Puzdro zavitu ano
Menovita pridrzna sila 5N
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Z3vit M3 mm
Material magnetické jadro Neodym
Druh produktu

Plochy upinaci magnet

Prislusenstvo

Slfp.rava skrutkovacich hakov s vonkajsim zavitom10-dielne 085921 M3
Zavit M3

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:26 2/2



