Technicky list /% Hoffmann Group

Skladacia a pojazdna zachytavacia vana Rigid-Lock Quick Berm®, Zachytny
objem: 890l

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 984100 890
GTIN 697841156425
Trieda polozky 975
Popis

Prevedenie:

Priechodna skladacia vana vyrobena z tkaniny potiahnutej PVC. Jednodielna konstrukcia —
rychla a jednoducha instalacia, nie je potrebna montaz. Tkanina potiahnuta PVC je odolna voci
Sirokému spektru chemikalii vratane ropy, olejov, maziv a vaésiny kyselin. Dlhodobo odolné voci
UV ziareniu, idealne pre vonkajsie pouzitie.

Technologia Rigid-Lock: Patentovana konstrukcia podpery maximalizuje vnutorny priestor
zachytnej vane a znizuje

riziko zakopnutia o vonkajsiu stranu. Uzamykaju bo¢né panely vo vyske 30 cm, 90° vertikalnej
polohe pre

vysoku konstruk¢nu stabilitu. Bo¢né panely sa rychlo spustaju pre lahké nastupovanie a
vystupovanie

. Drziak je v ochrannom nylonovom naboji a uzamknuty v spodnej polohe, odolava

hmotnosti v dosledku premavky vozidla s hmotnostou az 5000 kg na pneumatiku. Naboj
obsahuje vstavané otvory na uchytenie

kotiev (kotvy nie su sucastou dodavky).

CriticalCorner™: Zosilneny dizajn CriticalCorner™ s obvodovymi diagonalnymi
vysokofrekvenénymi zvarmi

vyuzivajucimi elektromagneticku energiu a tlak vytvara trvalé, nepreniknutelné spojenie pre
100 % tesné uzavretie. Zabranuje naduvaniu, vybalovaniu alebo ochabovaniu rohov s uplnym
uzavretim

pre spolahlivost tesnosti. Steny maju pozdiz horného okraja $ev

odolny proti oderu 25 mm pre vacsiu pevnost a integritu steny. Tesnenia Svov zabranuju
vzduchu, plynom, vyparom alebo kvapalindm vniknut alebo vystupit

z bermu.
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Odolna pojazdna skladacia vana na sudy, IBC kontajnery a cisterny. EnGuard™ V modifikovana

tkanina potiahnuta PVC je vhodna na umiestnenie tazkych materidlov v pracovnom priestore,

prilezitostné situacie pri vstupe a vystupe a pri chédzi.

Upozornenie:

- Pre vonkajsi rozmer pridajte 203 mm k $irke a hibke, aby ste zohladnili stipik a naboj.

- Pri vybere velkosti priehrady ponechajte na vstupe alebo vystupe volny priestor 305 mm
na spustanie a zdvihanie steny.

Technicky opis

Hibka 1200 mm

Vyska zlozena 150 mm

Vyska vane 300 mm

Sirka 2400 mm

Sirka zloZzena 610 mm

Hibka zlozena 610 mm
Zachytny objem 890
Oznacenie vyrobcu Rigid-Lock QuickBerm®
Druh produktu Skladacia vana
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