Technicky list /b Hoffmann Group

XDLT 120408 ER, HB7720, Typ: HART

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 212974 HART
GTIN 4045197581785
Trieda polozky 21A
Popis

Upozornenie:
Normované hodnoty prea.=0,5 ... 1XD / a, nax

Technicky opis

Typ TVRDA

Kéd I1SO vhodnd Oto¢na rezna platnicka XDLT 120408 ER
Programovaci polomer pri a, max 2,6 mm
Uhlovy Polomer 0,8 mm

Typ HB7720
Rezny material HM
maximalna hibka rezu a, . 1,8 mm
Posuv f, na zub 0,57 mm
Pocet vymien/reznych hran 4
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Druh produktu Otocné rezné platnicky na frézovanie

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kéd ISO
TOOLOX 44 vhodny 140 H
mokré maximum podmienene vhodny
suché vhodny
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