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Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK6440, Typ označenia W28:
17-010

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 216811 17-010

GTIN 2050002046672

Trieda položky 24T

Popis

Vhodné pre:
Záhlbník s vymeniteľnými doštičkami č. 216660.
Upozornenie:
Na zahlbovac s výmennými otocným reznými platnickami M5, M6 po konštrukcnú sériu z marca
2010.

Technický opis

Typ W28

Označenie 17-010

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 040204

Uhlový Polomer 0,4 mm

Typ BK6440

Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie
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Zhoda Vc Kód ISO

Hliníkové plasty podmienene vhodný 300 N 

Alu (krátke rezanie) podmienene vhodný 300 N 

Hliník > 10 % si podmienene vhodný 200 N 

Oceľ < 500 N/mm² vhodný 200 P 

Oceľ < 750 N/mm² vhodný 200 P 

Oceľ < 900 N/mm² vhodný 200 P 

Oceľ < 1100 N/mm² vhodný 140 P 

Oceľ < 1400 N/mm² vhodný 120 P 

INOX < 900 N/mm² vhodný 120 M 

INOX > 900 N/mm² podmienene vhodný 100 M 

Ti > 850 N/mm² podmienene vhodný 30 S 

GG(G) podmienene vhodný 160 K 

mokré maximum vhodný   

suché podmienene vhodný   
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