Technicky list /% Hoffmann Group

AEG

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac, Typ: BS12C2

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 070221 BS12C2
GTIN 4002395294336
Trieda polozky 07A
Popis

Prevedenie:

AEG - Akumulatorovy vrtaci skrutkovacRobustny, prakticky 2-rychlostny akumulatorovy vrtaci
skrutkovac s P/L chodom.Rychloupinacie vrtacie sklu¢ovadlo FIXTEC s aretaciou vretena.Rukovat
s makkou rukovatou pre vysoky pouzivatelsky komfort.LED osvetlenie pracovného priestoru.
Mimoriadne kompaktny — konstrukéna dizka iba 176 mm. 17-stupfiové nastavenie utahovacieho
momentu plus stupen vitania.Upinacie skfu¢ovadlo 10 mm.Kovovy kryt prevodovky, elektronicka
ochrana proti pretazeniu.

Norma:

Robustny, prakticky 2-rychlostny akumulatorovy vftaci skrutkovac s P/L chodom.Rychloupinacie
vitacie sklu¢ovadlo FIXTEC s aretaciou vretena.Rukovat s makkou rukovatou pre vysoky
pouzivatelsky komfort. Mimoriadne kompaktny — konstrukéna dizka iba 176 mm. 17-stupniové
nastavenie utahovacieho momentu plus stupen vitania.

Vyhoda:

Mimoriadne kompaktny, konstrukéna dizka iba 176 mm.

Rozsah balenia:

Vratane 2 x akumuldtora 12 V/2,0 Ah, nabijacky a prepravného kufrika.

Upozornenie:

Vhodné ndhradné akumulatory a nabijacky najdete od ¢. 073820 a ¢. 073846 - ¢. 073848. Vhodné
nabijacky a Startovacie supravy najdete pod ¢. 073841 a ¢. 073844.
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Technicky opis

Konstrukcia motora

maximalny & Spiralovitého vrtaku do dreva
Hmotnost

maximalne otacky 2. stupen

Rozsah upinania rychlosklu¢ovadla
Oznacenie vyrobcu

maximalny kratiaci moment tvrdy

Kapacita akumulatora

maximalny & 3piralovitého vrtaku do ocele
Napatie akumulatora

typické pouzitie

maximalne vibracie podla EN

maximalne otacky 1. stupen

vhodny akumulator — dodavatel/typ akumulatora/napatie

Balenie
Pocet obsiahnutych akumulatorov
Druh batérie

Zasobovanie energiou

2-polovy motor
20 mm
1,1 kg
1500 min
1,5-10 mm
BS12C2
34 Nm
2 Ah
10 mm
12V
Medium
<2,5m/s’
0-350 min’
AEGtypB 12V
Pepravny kufrik
2

Li-lon

Prevadzka s akumulatorom

vhodné pre material Drevo

vhodné pre material Ocel

Druh produktu Vtaci skrutkovac

USP1 12V, 2-p6lovy motor

USP2 upinacie sklucove’1dlo .
FIXTEC, s 2 akumulatormi

Prislusenstvo
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Li-lon systém L1220, 2,0 Ah, Typ akumulatora: AB12 073825 AB12
Akumulatorova nabijacka, Typ: BL1418 073841BL1418
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