Technicky list

/% Hoffmann Group

Predlzovaci kabel preF, B, PL, CZ, 250V, Typ: 15B

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky
GTIN
Trieda polozky

081183 15B
4003644002214
08B

Popis

Prevedenie:

Schvalené na pouzitie v exteriéroch a vo vihkych priestoroch (1P44).

So zasuvkami pre krajiny F, B, PL, CZ. Pri pouziti v naro¢nych podmienkach, odolny voci olejom
a posobeniu kyselin, s hladkym povrchom odolnym voci opotrebeniu.

Vysoko pruzny pancierovany kabel PU HO7BQ-F 3G1,5.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajucej vode zo vietkych smerov a ochranu proti vniknutiu
cudzich predmetov s @ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chranit nastroje a vodice.

Technicky opis

Dizka kabla

Trieda kabla

vhodné pre krajiny

Typ

Materidl kabla

Zlozenie kabla

Stuperi ochrany krytom IP

Zasobovanie energiou

15m
HO7BQ-F
F; B; PL; CZ
15B
pancierovy kabel
3G1,5
IP 44

Sietova prevadzka
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Typ zéstrcky Vstup E

Atribut Nazov produktu 250V
Sietové napadtie 250V

Druh produktu Predlzovaci kabel
Prislusenstvo

Systém pro zavesenie kablov CableFix Typ L 081191 L
Systém pro zavesenie kablov CableFix Typ S 0811915
Systém pro zavesenie kablov CableFix Typ XL 081191 XL
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