Technicky list

/% Hoffmann Group

KOMET
Zakladné teleso KOMET?®, 4xD, @ DC: 40mm

=S

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 236653 40
GTIN 4047109076280
Trieda polozky 24K
Popis

Prevedenie:

- Tuhy prechod medzi zakladnym telesom a vitacou korunkou.

- Stopka v ABS vyhotoveni.
- Procesne spolahlivé do 4xD.
Pouzitie:

Na rotacné a stacionarne, vertikalne aj horizontalne pouzitie na vietky materialy.

Upozornenie:
Dalsie velkosti a ndhradné diely na vyziadanie.

Technicky opis

vhodné pre vrtaciu korunku

Z3akladné teleso @ d,

Celkova dlZka Lea

ABS® & stopky D

Uzitkova dizka L,

Menovity-@ D

Hibka vftania pre vrtak s vymenitelnymi britovymi
dostickami do

Stopka

Vnutorné chladenie

Druh produktu

40 - 45 mm
38,5 mm
235 mm
63 mm
185 mm

40

4xD

ABS
ano

Vrtak s vymenitelnymi dostickami
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