Technicky list /b Hoffmann Group

KOMET
Vrtak do pIného KOMET KUB Quatron® s vymenitelnymi dostickami Stopka
ABS®,3xD, @ DC: 15mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 235505 15
GTIN 4047109090705
Trieda polozky 24P

Popis

Prevedenie:

So stopkou ABS®.

Pouzitie:

S vymenitelnymi dostickami ¢. 236520 — 236576.

Rozsah balenia:

Vratane upinacich skrutiek (bez oto¢nych reznych platniciek).
Upozornenie:

Pouzitie len za stabilnych podmienok stroja.

Vitanie s posunutymi osami do V.., = 0,25 mm, napr. s upina¢om s excentrickym prestavenim
¢.239010 — 239012.

Maximalny @ =D+0,5 mm, ktory mozno dosiahnut Upravou.
Dalsie velkosti na vyziadanie.

Technicky opis

Kéd ISO vhodna Otocna rezna platnicka SOEX 050204 13-..
Uzitkova dizka L, 45 mm
Suprava skrutiek pre vymenitelné dosticky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® & stopky D 50 mm

Pocet reznych hran Z 1

Séria KUB Quatron®
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Menovity-@ D 15

pre & palca 19/32 palec
Celkova dizka L 111 mm
Dizka previsu L, 80 mm

Hibka vftania pre vrtak s vymenitelnymi britovymi

dostickami do 3xD

Stopka ABS

Pouzite vrtaka Stredenie
Pouzite vrtaka Previtanie
Pouzite vrtaka vypukly
Pouzite vrtaka prieCne vitanie
Pouzite vrtaka Vitanie paketov
Pouzite vrtaka Vitanie s presadenim
Pouzite vrtaka Sikmy vystup
Pouzite vrtaka Sikmé vftanie
Vnutorné chladenie ano

Druh produktu Vrtak s vymenitelnymi dostickami
Prislusenstvo

Suprava upinacich skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP1 239652 61P1
Momentovy skrutkova¢, pevne nastaveny nastaveny 211750 0,6

utahovaci moment 0,6

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:29 2/2



