Technicky list

/% Hoffmann Group

0l KYOCERE

CNGA 120408, PT600M, Rozsah pouzitia: HART

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 255806 HART
GTIN 4960664545537
Trieda polozky 25F
Popis

Prevedenie:

Keramické vymenitelné dosticky s povlakom MEGACOAT.

Technicky opis

Rychlost rezania v. Hlavné pouzitie 80 - 200 m/min
Posuv f 0,1-0,25 mm/ot,
Fazovanie S02025
Podmienka rezu kontinualne
Rozsah pouzitia TVRDA
Hibka rezu a, 0,1-0,9 mm
Uhlovy Polomer 0,8 mm
Typ PT600M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

hrubovanie a dokoncovanie
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Rezny material

Keramika
Kod I1SO vhodna Oto¢na rezna platnicka CNGA 120408
Pocet vymien/reznych hran 4
Atribut Nazov produktu PT600M
Druh produktu Otocné rezné platnicky na sustruzenie
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