Technicky list /b Hoffmann Group

Sustruznicky drziak, lavé, Velkost stopky / dosticky: 20/12mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 250025 20/12
GTIN 4045197650153
Trieda polozky 21T
Technicky opis

Suprava pruzinovych kolikov 259047 2
Suprava pruzin 259044 2
Funk¢na Sirka L, 25 mm
Klinok 2590152
vhodna otocna rezna platnicka CN.. 1204..
Dizka hlavy L, 28 mm
Drziak ISO-kéd PCSNR/L 2020K12
Podlozka 259031 2
Velkost dosticiek 12 mm
Skrutka klinku 259018 2
Velkost stopky 20 mm
Celkova dizka L 125 mm
Séria QuickTurn
Norma Vyrobna norma
Druh pouzitia [avé
Vnutorné chladenie nie
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Technicky list /% Hoffmann Group

Uhol nastavenia k 45 Stupen

Pouzitie Celné sustruzenie
Pouzitie Pozd[Zne sustruzenie, vonkajsie
Druh produktu Sustruznicky drziak
Prislusenstvo

Suprava pruzinovych kolikov10-dielne Typ 2 259047 2

Skrutka klinku Typ 2 259018 2

Klinok Typ 2 2590152

Podlozka Typ 2 259031 2

Suprava pruzin10-dielne Typ 2 259044 2
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