Technicky list

/% Hoffmann Group

mini vyvrtavacia ty¢ ocel, pravé, Dizka vylozenia L1 / velkost dosticky d:

12/6mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 270002 12/6
GTIN 4045197558688
Trieda polozky 21V
Popis

Prevedenie:

- Rezna dosticka z tvrdokovu priskrutkovana k celnej ¢asti, tvarovy prenos sily cez celné

ozubenie.

- Jednoducha vymena reznych dosticiek.

Technicky opis

Skrutka pre vymenitelné dosticky
Velkost dosticiek

Dizka hlavy L,

Celkova dlzka L

Vyska upinania L,

@ stopky Dj

Druh pouzitia

Vnutorné chladenie

Druh produktu

27981510
06 mm
12 mm
80 mm

15,6 mm
16 mm
pravé

ano

Vyvftavacia tyc

Prislusenstvo
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Upevnovacia skrutka Typ 10 27981510
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 674248 TX8
Momer)to'vy §Ifrutkovacs<? st}Jpnlc9u, upln,anle 659957 500
vymenitelnej cepele Maximalny utahovaci moment 500
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