Technicky list /% Hoffmann Group

Mini vyménitelna britova desticka pro srazeni hran vnitini pravé, HB720, @
Dmin: 8mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 270060 8
GTIN 4045197560186
Trieda polozky 211
Technicky opis

minimalny & D,, 8 mm
Hruabka platne T 3,8 mm
Posuv f 0,02 - 0,03 mm/ot,
maximalna hibka rezu t,., 1 mm
Sirka Ukosu W 1,3 mm

@& velkosti dosticiek d 6 mm
Uhol rezného klina a 45 Stupen
Strednd vzdialenost vrcholov L; 4,65 mm
Polomer R 0,2 mm
maximalna hibka rezu a, . 0,15-0,5mm
Typ HB720

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:29 1/2



Technicky list

Druh produktu

/% Hoffmann Group

Vymenna rezna platni¢ka Mini

Udaje o uzivatelovi

Zhoda V. Kod ISO
Hlinikové plasty podmienene vhodny 80 N
Alu (kratke rezanie) podmienene vhodny 80 N
Hlinik > 10 % si podmienene vhodny 60 N
Ocel < 500 N/mm? vhodny 80 P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 80 P
Ocel < 900 N/mm? vhodny 80 P
Ocel' < 1100 N/mm? vhodny 80 P
Ocel < 1400 N/mm? vhodny 60 P
INOX < 900 N/mm? vhodny 70 M
INOX > 900 N/mm? vhodny 50 M
Ti > 850 N/mm? podmienene vhodny 30 S
GG(G) vhodny 60 K
CuZn vhodny 80 N
kontinualne vhodny
nepravidelnd podmienene vhodny
prerusené podmienene vhodny
mokré maximum vhodny
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