Technicky list

/% Hoffmann Group

Vyvritavacia tyc ocel, lavé, @ stopky / velkost dosticky: 32/16mm

N
UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 261349 32/16
GTIN 4045197656254
Trieda polozky 21T
Technicky opis

vhodna otocna rezna platnicka VC..1604..
Skrutka podlozky 269013 2
Odsadenie stredu L, 22 mm
Drziak ISO-kéd A32S SVUCR/L16
Dizka hlavy L, 33,5mm
Velkost dosticiek 16 mm
Suprava skrutiek pre vymenitelné dosticky 269028 2
Podlozka 269005 8
Minimalny priemer predvitania D,,, 40 mm
Celkova dizka L 250 mm
Vyska upinania L, 31 mm
Uhol nastavenia k 93 Stupen

@ stopky D, 32 mm
Norma DIN 8024
Druh pouzitia lavé
Vnutorna hrubka zatocenia do 3xD
Vnutorné chladenie ano
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Pouzitie pozdl'ine sustruzenie, vnutorné
Druh produktu Vyvitavacia ty¢
Prislusenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 674248 TX15
Podlozka Typ 8 269005 8

Skrutka pre podlozku Typ 2 269013 2

Suprava skrutiek pre vymenitelné dosticky Typ 2 269028 2

Momentovy skrutkovadso stupnicou, upinanie

vymenitelnej cepele Maximalny utahovaci moment 500 SeEbEs ol
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