Technicky list /b Hoffmann Group

WIE
HPH upinacie puzdro, @ upnutia D1: 20

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 302190 20
GTIN 2050001671264
Trieda polozky 33W
Popis

Prevedenie:

Velmi vysoka celkova tuhost vdaka optimalizovanej konstrukcii. S otvorom na ¢ip Balluff.

Kompatibilné s MMS.

Hydraulické upinacie puzdro, prevedenie HPH (High Performance Holder).

Vyhoda:

- Najvyssie prenositelné krutiace momenty, a tym aj spolahlivost procesu.

- Idealne timiace vlastnosti, vdaka tomu optimalny povrch obrobku, dlhsia Zivotnost a
Setrenie vretena.

Pouzitie:

- Predovsetkym pri tazkom obrabani pri frézovani.

- Na upinanie nastrojov s toleranciou stopky hé6.

Rozsah balenia:

Vratane 3esthranného kltca s prie¢nou rukovatou.

Zvlastne prislusenstvo:

Tazny ¢ap (TC) ¢. 308600 — 308806.

Upinaci kitu¢ pre TC ¢. 308820 — 308835. Redukéné puzdra &. 302135 — 302180.

Technicky opis

@ upnutia D, 20 mm
Dizka vy¢nelku Rozmer A 95 mm
L, 76 mm
Vonkajsi @ D 50 mm
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Upinac

Norma upinaca

Tvar

Kvalita vyvazenia G pri otackach
Presnost obvodovej hadzavosti
Stratégia obrabania

Stratégia obrabania

Druh produktu

SK 40
ISO 7388-1
ADB
G 2,5 pri 25000 min”
<3 um
HSC
HPC

Hydraulické upinacie puzdro

Prislusenstvo

Prerezané redukéné puzdroutesneny & upnutia D1 8
Prerezané reduk¢né puzdros chladenim @ upnutia D1 8
Prerezané redukéné puzdros chladenim @ upnutia D1 14
Specialny tazny ¢ap s vnatornym zavitom Vhodné pre
strmé kuzele 40

Tazné ¢apyMori-Seiki, utesneny, typ A Vhodné pre strmé
kuzele 40

Upinacie kltuce pre tazné ¢apylSO 7388 Vhodné pre velkost

strmého kuzela 40
Prerezané redukcné puzdros chladenim & upnutia D1 5
Prerezané redukéné puzdros chladenim @ upnutia D1 4

Tazny ¢ap Hurco 45° s licovanimutesneny Vhodné pre
strmé kuzele 40

Prerezané redukcné puzdros chladenim & upnutia D1 12
Tazné ¢apyutesneny, typ B Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazné ¢apyutesneny, typ B Vhodné pre strmé kuzele 40

Upinacie kltuce pre tazné ¢apyDIN I1SO 7388-1 (byvala DIN
69872) Vhodné pre velkost strmého kuzela 40

Tazné capyMazak, typ A Vhodné pre strmé kuzele 40M

302160 8
3021558
302155 14

308740 40

308625 40

308830 40

3021555
3021554

308802 40

30215512
308650 40
308620 40

308820 40

308670 40M
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Tazné ¢apyTvar B Vhodné pre strmé kuzele 40
Prerezané redukcné puzdroutesneny & upnutia D1 6
Prerezané redukéné puzdroutesneny & upnutia D1 12
Prerezané redukcné puzdroutesneny & upnutia D1 14
Prerezané redukcné puzdroutesneny & upnutia D1 5
Tazné ¢apyutesneny Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazny ¢ap 90°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40
Prerezané redukcné puzdros chladenim @ upnutia D1 16
Prerezané redukéné puzdroutesneny & upnutia D1 16
Prerezané redukcné puzdroutesneny & upnutia D1 4
Tazny &ap 45°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazné ¢apyutesneny Vhodné pre strmé kuzele 40

Tazny ¢ap, 18CrNiMo7utesneny, typ B Vhodné pre strmé
kuzele 40

Prerezané redukcné puzdros chladenim @ upnutia D1 10

Specialny tazny ¢ap bez vnutorného zavituutesneny
Vhodné pre strmé kuzele 40

Specialny tazny ¢ap bez vnutorného zavituutesneny
Vhodné pre strmé kuzele 40

Tazny &ap 45°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40
Prerezané redukéné puzdros chladenim @& upnutia D1 3
Tazné ¢apyutesneny, typ A Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazné ¢apyTvar A Vhodné pre strmé kuzele 40
Prerezané redukéné puzdroutesneny & upnutia D1 10
Prerezané redukcné puzdros chladenim @ upnutia D1 6

Prerezané redukcné puzdroutesneny & upnutia D1 3

Tazny ¢ap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a licovanimutesneny

Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazny ¢ap 60°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40

Tazny ¢ap Hurco 90° s licovanimutesneny Vhodné pre
strmé kuzele 40

308640 40
302160 6
302160 12
302160 14
302160 5
308660 40
308790 40
30215516
302160 16
302160 4
308760 40
308635 40

308615 40

30215510

308700 40

308720 40

308765 40
3021553
308610 40
308600 40
302160 10
3021556
302160 3

308801 40

308785 40

308806 40
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Tazny ¢ap 90°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40 308795 40

Ta%ne CapyMori-Seiki, utesneny, typ A Vhodné pre strmé 308630 40

kuzele 40

Tazny ¢ap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kuzZele 40 308605 40
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