Technicky list /b Hoffmann Group

WIE
tepelny upinaci tfin, SK 40 A = 120, @ upnutia D1: 25mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 302254 25
GTIN 2050001689764
Trieda polozky 33W
Popis

Prevedenie:

- Vysokoteplotna ocel.

- vel. 3 — 5 pre HM, od vel. 6 pre HSS a HM.

- VSetky stopky tvrdo presustruzené (tichy chod!).

- S otvorom na ¢€ip RFID/Balluff.

Tryskané sklenenymi gul6ckami.

Pouzitie:

Na upinanie nastrojov s valcovou stopkou v tolerancii hé.

Vhodné pre indukcné, kontaktné a teplovzdusné zmrstovacie stroje.

Zvlastne prislusenstvo:

Tazny ¢ap (AB) ¢. 308600 — 308800, upinaci kltu¢ na TC ¢. 308820~ 308835, predizenia pre
zmrstovacie sklu¢ovadlo ¢. 302410 — 302419. Zmrstovacie zariadenia, prislusenstvo ¢. 354210 —
354450, suprava vyvazovacich skrutiek ¢. 309906 vel. 180.

Technicky opis

@ D, 44 mm

@ upnutia D, 25 mm
Dizka vy¢nelku Rozmer A 120 mm
Vonkajsi @ D 53 mm
Upinac SK40A =120
Norma upinaca ISO 7388-1
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Tvar

Kvalita vyvazenia G pri otackach
Presnost obvodovej hadzavosti
Stratégia obrabania

Stratégia obrabania

Druh produktu

ADB

G 2,5 pri 25000 min”

<3um
HSC
HPC

tepelny upinaci ti

Prislusenstvo

Adaptér chladenia kratky4,5° pre @ upnutie 22,1-32
Tazny ¢ap 90°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40
Tazné ¢apyTvar B Vhodné pre strmé kuzele 40

Tazné ¢apyMori-Seiki, utesneny, typ A Vhodné pre strmé
kuzele 40

Tazny ¢ap 45°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40

Specialny tazny ¢ap bez vnutorného zavituutesneny
Vhodné pre strmé kuzele 40

Tazny ¢ap, 18CrNiMo7utesneny, typ B Vhodné pre strmé
kuzele 40

Chladiaca jednotka Typ CU1
Zmrstovaci pristroj Typ SU1

Specialny tazny &ap s vnutornym zavitom Vhodné pre
strmé kuzele 40

Adaptér chladenia dlhy4,5° pre & upnutie 22,1-32

Tazny ¢ap Hurco 45° s licovanimutesneny Vhodné pre
strmé kuzele 40

-

azné Capyutesneny, typ A Vhodné pre strmé kuzele 40

-

azné Capyutesneny, typ B Vhodné pre strmé kuzele 40

—¢

azné CapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kuzele 40M

Tazny ¢ap 60°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40

354235 22,1-32
308795 40
308640 40

308625 40
308765 40

308700 40

308615 40

354215 CU1
354210 SU1

308740 40
354236 22,1-32
308802 40

308610 40
308620 40
308670 40M
308785 40
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Tazné ¢apyMori-Seiki, utesneny, typ A Vhodné pre strmé

kuzele 40 308630 40
Vymenitelny kotuc¢ pre cievkuSU1 pre & upnutie 20-32 354240 20-32
Tazné ¢apyTvar A Vhodné pre strmé kuzele 40 308600 40
:Jt[;)gzrc]ioeggzle'ang tazné capylSO 7388 Vhodné pre velkost 308830 40
‘Zlgkladné upinanie nastrojapre SK Pre kuzelovu stopku SK 354225 40
;T/iiorgnééas:L;:rc;gi;ise?;v:gom 4 mm a licovanimutesneny 308801 40
Tazné ¢apyutesneny, typ B Vhodné pre strmé kuzele 40 308650 40
Tazny ¢ap 90°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40 308790 40
Upinacie kltuce pre tazné ¢apyDIN I1SO 7388-1 (byvala DIN 308820 40
69872) Vhodné pre velkost strmého kuzela 40

Tazné ¢apyutesneny Vhodné pre strmé kuzele 40 308635 40
Tazny ¢ap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kuzZele 40 308605 40
Tazné ¢apyutesneny Vhodné pre strmé kuzele 40 308660 40
'Si'taj:()é’/ iaEeTeu;%o 90° s licovanimutesneny Vhodné pre 308806 40
Tazny &ap 45°utesneny Vhodné pre strmé kuzele 40 308760 40

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 28.02.2024 22:30 3/3



