Technicky list /% Hoffmann Group

WCHX 10T304, Typ: SM

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 268492 SM
GTIN 4045197470904
Trieda polozky 21K

Popis

Vhodné pre:
Vftaci nastroj €. 268463 — 268468, velkost 20.

Technicky opis

Rychlost rezania v, Dalsie pouzitie 110 - 140 m/min
Dalsie pouzitie M
Rychlost rezania v. Hlavné pouzitie 110 -220 m/min
Hlavné pouzitie P
Uhlovy Polomer 0,2 mm

Typ SM

Typ HB7120
Rezny material HM

Kéd ISO vhodna Otocna rezna platnicka WCHX 107304
Pocet vymien/reznych hran 3
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vhodné pre @ nastroja D, 20 mm

Vymenitelna britova

Druh produktu platni¢ka na sustruzenie
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