Technicky list /% Hoffmann Group

swisso
Drziak nastrojov diagonalny 45°, pravy, HSK-T 63, pre drziak so stvorhranom:
20mm

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 31882220
GTIN 2050001673459
Trieda polozky 36D
Popis

Prevedenie:

S nastavitelnou chladiacou tryskou s vnitornym zavitom.
Pouzitie:

Pre pouzitie v sustruznickych/frézovacich centrach.

Na uchytenie drziakov ISO svoriek so Stvorcovou stopkou.

Technicky opis

Upinacia dizka L, 45 mm

B 30 mm
pre drziak so Stvorhranom 20 mm
Hroty-Odsadenie stredu 15 mm
Dizka vy¢nelku Rozmer A 100 mm
Vonkajsi @ D 80 mm
Upinac HSK-T 63
Norma upinaca ISO 12164-3
Vnutorné chladenie ano
Druh produktu Drziak nastrojov
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