Technicky list /% Hoffmann Group

mMato

Maznica s ru¢nou pakou, 400 g

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 083571
GTIN 4016553061340
Trieda polozky 08H
Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné priemyselné vyhotovenie (fiktivne mazanie vyluc¢ené) s plynulou fixaciou
piestnice. Moznost naplnenia volnym mazivom (objem do 500 cm®) alebo kartusou (obsah 400
g).

Norma:

DIN 1283

Rozsah balenia:

Pancierova hadica a stvorcelustovy hydraulicky natrubok.

Technicky opis

Skusobny tlak 800 bar
Pracovny tlak 400 bar
Pripojovaci zavit hadica R1/8 palec
Obsah 4009
Atribut Nazov produktu 4009

Druh produktu Tlakova maznica
Prislusenstvo
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Technicky list

Viacucelova tukova kartusa prestandardné mastiace lisy
Typ PLUS

Pancierové hadice s ndsuvnou spojkou Pripojovaci zavit
1/8

Viacucelova tukova kartusa prestandardné mastiace lisy
Typ UNI

Dyza s univerzalnym natrubkom Pripojovaci zavit 1/8
Stvoréelustovy hydraulicky natrubok Pripojovaci zavit 1/8

Stvoréelustovy hydraulicky natruboksafeLOCK Pripojovaci
zavit 1/8

Pancierova hadica so stvorcelustovym hydraulickym
natrubkom Pripojovaci zavit 1/8

Dyza s ostrym natrubkom Pripojovaci zavit 1/8

/b Hoffmann Group

083590 PLUS

083588 1/8

083590 UNI

083583 1/8
083589 1/8

083596 1/8

083586 1/8

083584 1/8
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