Technicky list /% Hoffmann Group

# Kkurtz ersa
Plynova spajka Independent, ERSA Typ: 75

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 08225075
GTIN 4003008061574
Trieda polozky 04C
Popis

Prevedenie:

Ergonomickd plynova spajkovacka s pohodInym piezo zapalovanim. Plnenie Standardnym
butdanom (ako plynové zapalovace).

Pouzitie:

Pri udrzbarskych a opravarenskych pracach, najma ak nie je k dispozicii Ziadne elektrické
napajanie alebo bol vypnuty prud.

Rozsah balenia:

Vratane spajkovacich hrotov v tvare dlata 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Plameriova dyza (max. do
1400 °C), dyza na horuci plyn (max. do 700 °C), Zeraviaci n6z, odrazova doska na zmrstovanie
zmrstovacich navlekov, Cistiaca Spongia a nddoba na Spongiu, v praktickom plastovom boxe.

Technicky opis

Hmotnost Plynové spajkovacky 739
Prevadzkova doba na jedno naplnenie plynovej flase 30-90 min
Druh zapalovania piezo zapalovanie
Cas zohrievania cca46s
maximalna teplota spajkovacieho hrotu 580 °C
Vykurovaci vykon plynule nastavitelny 15-75W
Sirka spajkovacieho hrotu 1-48mm
Druh plynu plyn butan
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Druh produktu Spajkovacka
Prislusenstvo
Spajkovaci hrot Oznacenie vyrobcu GO72KN 082400 GO72KN
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