Technicky list /b Hoffmann Group

Zavitorezny drziak na rychlovymenné vlozky, HSK-A 100, Zavitorezny rozsah:
M3-12

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 334656 M3-12
GTIN 4045197488565
Trieda polozky 31P
Popis

Prevedenie:

- Kratka konstrukcia, s elastickou kompenzaciou dizky pre tlak a tah.

- Nastavitelny tlak pri zarezani pre rozne materialy a zavitniky.

So zdierkou gulo¢kového vedenia pre l'ahku kompenzaciu dizky bez véle.

Pouzitie:

- Vytvaranie kalibrovanych zavitov.

- Pouzitelné na pravé a lavé zavity.

- Pre NC stroje a obrabacie centra.

Zvlastne prislusenstvo:

Rychlovymenné vlozky pozri €. 335420 — 335660.

Nastrény klae ¢. 309890.

Upozornenie:

- Rychlovymenné skluc¢ovadlo na rezanie zavitov v inych vyhotoveniach stopky vel. M14 —
M33 dostupny na poziadanie.

- Rychlovymenné sklu¢ovadlo na rezanie zavitov nie je vhodné na vnutorné chladenie.

Technicky opis
Kompenzacie dizky Tlak 7,5 mm
Vnutorny & D, 19 mm
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Dizka vy&nelku Rozmer A
Vonkajsi @ D
Kompenzacie dizky Tah
Zavitorezny rozsah
Upinac

Norma upinaca

Norma upinaca

Druh produktu

80 mm

41 mm

7,5 mm
M3 - M12
HSK-A 100
DIN 69893
ISO 12164-1

Zavitorezné skluc¢ovadlo

Prislusenstvo

Rychlovymenna vlozka s bezpeénostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 9

Trubicka na chladenie HSK pre HSK 100

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 6

Suprava rychlovymennych vloziek bez bezpeénostnej
klznej spojky, 8dielna

Zékladné predizenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 4,5

Zékladné prediZzenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 10

Rychlovymenna vlozka s bezpeénostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 3,5

Rychlovymenna vlozka s bezpecnostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 11

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 3,5

Rychlovymenna vlozka s bezpeénostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 8

Zékladné predizenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 8

3356109
309880 100

3354206

335460

335645 4,5

335645 10

335610 3,5

33561011

3354203,5

3356108

3356458
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Rychlovymenna vlozka bez bezpeénostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 8

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej kiznej spojky &
stopky zavitnika 9

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 4,5

Rychlovymenna vlozka s bezpecnostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 10

Zékladné predizenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 7

Rychlovymenna vlozka s bezpe¢nostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 7

Zéakladné predizenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 6

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 7

Zékladné prediZzenie s bezpe¢nostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 9

Rychlovymenna vlozka bez bezpeénostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 10

Rychlovymenna vlozka s bezpecnostnou klznou spojkou @
stopky zavitnika 4,5

Rychlovymenna vlozka bez bezpecnostnej klznej spojky &
stopky zavitnika 11

Rychlovymenna vlozka s bezpecnostnou klznou spojkou &
stopky zavitnika 6

3354208

3354209

3354204,5

33561010

3356457

3356107

3356456

3354207

3356459

33542010

3356104,5

335420 11

3356106
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