
Technický list

TextFlow 12

Vŕtacie kladivo, Typ: KH28SXE

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky 075620 KH28SXE

GTIN 4002395194377

Trieda položky 07A

Popis

Prevedenie:
· 1010 Wmultifunkčné vŕtacie kladivo s adaptérom FIXTEC, na bleskové prepínanie medzi

upínačom SDS-plus a rýchloupínacím skľučovadlom.
· Pneumatická príklepová jednotka kladiva.
· Riadiaca elektronika s plynulou predvoľbou počtu otáčok a príklepov.
· Bezpečnostná kĺzna spojka.
· 2-stupňová planétová prevodovka.
· Zastavenie otáčania a aretácia sekáča v 16 polohách pre ľahké práce so sekáčom.
· Zastavenie príklepu na vŕtanie a skrutkovanie.
· Ergonomická konštrukcia a jemná rukoväť pre najvyššie pohodlie použitia.
Výhoda:
Adaptér FIXTEC na upínanie SDS Plus.
Rozsah balenia:
Vrátane adaptéra FIXTEC, rýchloupínacieho vŕtacieho skľučovadla 1,5 −13 mm, upínač SDS-plus,
prídavnej rukoväte, dorazu hĺbky vŕtania, prepravného kufríka.

Technický opis

Hmotnosť 2,8 kg
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Príkon 1010 W

maximálne otáčky 1. stupeň 0 - 1500 min-1

maximálna nárazová hodnota 5000 min-1

maximálne vibrácie podľa EN 15,4 m/s2

maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm

maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 28 mm

Nárazová energia 2,8 J

Označenie výrobcu KH28SXE

Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 - 13 mm

maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm

Stopka SDS Plus

Balenie Pepravný kufrík

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka

vhodné pre materiál murivo

vhodné pre materiál betón

vhodné pre materiál Kamen

Druh produktu Kombinované kladivo
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