Technicky list /% Hoffmann Group

FAHRION®

Presny kliestinovy upinaci tfn ER CENTRO P, HSK-E 40 A =55, Typ CP pre ER:
16M

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 308436 16M
GTIN 2050001705730
Trieda polozky 33F
Popis

Prevedenie:

Alternativne pre Centro P — bez tesnenia, s upinacou maticou ER Centro P ¢. 309655 alebo
utesnenym systémom s upinacou maticou ER CP pre tesniace podlozky HP ¢. 309665 v spojeni

s tesniacimi podlozkami HP ¢. 309666 — 309668 (pre IKZ alebo ako lapa¢ necistot). Vnutorny a
vonkajsi kuzel braseny s otvorom na Cip RFID/Balluff.Sustrednost a opakovatelnost 3 um pri
3%xD, maximalne 50 mm pri pouziti presnych upinacich kliesti HP.HDC = Heavy Duty Chuck,
upinac Specidlne ureny pre tazké obrabanie. Zosilnené teleso sklu¢ovadla poskytuje lepsiu
stabilitu a dostatok radidlnej tuhosti. Upinacia matica s gul6¢kovym loziskom s lichobeZnikovym
jemnym zavitom pre optimalne utahovacie momenty a upinacie sily znizuje vibracie.Velmi
vysoké pridrzné sily vdaka uplnému uchyteniu upinacich kliesti v skflu¢ovadle a upinacej matici s
povrchovou Upravou.TImenie vibracii pomocou prvku upinacich kliesti a hmotnosti sklu¢ovadla.
Vyhoda:

Patentované optimalne usadenie upinacej kliestiny, dvojité vedenia, trapézovy zavit a upinacia
matica s hladkym povlakom splynu pri upinani v jednu stabilnu jednotku a zaistia tak najvy3siu
tuhost a presnost.

Pouzitie:

Na vysoko presné upnutie naradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Bez upinacej matice.

Zvlastne prislusenstvo:

Rura na chladiaci prostriedok €. 309880, nastrény klu¢ ¢. 309890, presné upinacie klieSte ER pre
HP ¢. 309368 — 309381 a pre zavitnik ¢. 309402 — 309419 (nie Holex), upinacie matice ER CP ¢.
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309655; 309665, upinacie matice ER HDC ¢. 309657, tesniace podlozky HP ¢. 309666 — 309668,
valcekové kltuce CP €. 309754; 309756, valcekové kltu¢e HDC ¢. 309745/309756.

Upozornenie:

Upina iba menovity @ do & stopky, tolerancia h10.Pouzivajte v kombinacii s upinacimi klieStami

Fahrion.

Technicky opis

Rozsah upinania

Typ CP pre ER

Dizka vy¢nelku Rozmer A

Vonkajsi @ D

Tvar

Séria

Presnost obvodovej hadzavosti ER-kliestin s HDC
upinacim sklfu¢ovadlom

Presnost obvodovej hadzavosti HP-kliestin s HDC
upinacim sklfu¢ovadlom

@ upnutia D,

Upinac

Norma upinaca

Norma upinaca

Kvalita vyvazenia G pri otackach

Presnost obvodovej hadzavosti ER-kliestin s CP upinacim
sklu¢ovadlom

Presnost obvodovej hadzavosti HP-kliestin s CP upinacim
sklu¢ovadlom

Stratégia obrabania

Druh produktu

1-10mm
16M
55 mm
22 mm
A
Centro P

<6 pum

<3 um

0,5-10 mm
HSK-E 40 A = 55
ISO 12164-1
DIN 69893

G 2,5 pri 25000 min”

<6 umM

<3 um

HSC

Kliestinovy upinaci tfn

Prislusenstvo
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Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 5
Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 6

Tesniaci kriZzok HP pre upinaciu maticu ER CENTRO P, DI16,

Upinanie @ (zvysenie o T mm): 2

Upinacia klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity
upinaci @ d: 4

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim a
rozprasovacimi dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 3,5

Upinacia klietina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 2,8

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 4

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 6

Upinacia klietina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 3,5

Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 4

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 8

CP val¢ekovy klu¢ pre momentové kluce, Typ: 16

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,
Menovity upinaci @ d: 7

Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 3
Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 10

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim a
rozprasovacimi dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 7

CP val¢ekovy klu¢, Typ: 16

Tesniaci krizok HP pre upinaciu maticu ER CENTRO P, DI16,

Upinanie @ (zvysenieo 1 mm): 1
Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 7
Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 9

Upinacia klietina ER pre zavitniky s utesnenim a
rozprasovacimi dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 6
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3093705
3093706

309666 2

309371 4

309404 3,5

309402 2,8

309402 4

309402 6

309402 3,5
3093704
309402 8
309756 16
309402 7

3093703
30937010

309404 7
309754 16
309666 1

3093707
3093709

309404 6
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Upinacia klieStina ER HP s utesnenim a rozprasovacimi

dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 6 SEEr2t
Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 3093715
upinaci @ d: 5

Suprava upinacich kliestin ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, 309390
ER16

Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 309371 8
upinaci @ d: 8

Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 1 3093701
Upinacia klieStina ER HP s utesnenim a rozprasovacimi 309372 8
dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 8

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim a 309404 8
rozprasovacimi dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 8

Upinacia klieStina ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16,

Menovity upinaci @ d: 4,5 309402 4,5
Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 309371 3
upinaci @ d: 3

UplnaC-Ia,khe’StlnE? ER pre zavitniky s utesnenim, ER 16, 309402 9
Menovity upinaci @ d: 9

Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 8 3093708
Suprava upinacich kliestin ER HP s utesnenim (3; 4; 5; 6; §; 309391
10 mm) 425E,ER 16

Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 3093719
upinaci @ d: 9

Upinacia klieStina ER HP, ER 16, Menovity upinaci @ d: 2 3093702
Upinacia klieStina ER HP s utesnenim a rozprasovacimi 309372 4
dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 4

Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 309371 7
upinaci @ d: 7

Upllnaclla klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 309371 10
upinaci @ d: 10

Uplnacvla k|le,StI.na,ER pre zavitniky s u‘Ee§ner)|m :i\ 309404 4,5
rozprasovacimi dyzami, ER 16, Menovity upinaci @ d: 4,5

Upinacia klieStina ER HP s utesnenim, ER 16, Menovity 309371 6

upinaci@ d: 6

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 21.08.2023 10:33 4/5



Technicky list /% Hoffmann Group

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.08.2023 10:33 5/5



