Technicky list /b Hoffmann Group

HOLEX

Specialny tazny ¢ap bez vnitorného zavitu utesneny, bez otvoru, Vhodné pre
strmé kuzele: 40

UDAJE O OBJEDNAVKE

Cislo objednavky 308700 40
GTIN 4045197151025
Trieda polozky 327
Popis

Popis:

Drziak nastroja je pevne vtiahnuty do vretena upinacom vretena prostrednictvom tazného capu.
Tazné ¢apy su k dispozicii v réznych vyhotoveniach. St déleZitym spojovacim ¢lankom medzi
strojom a nastrojom. PoZiadavky na presnost, pevnost a spolahlivost taznych ¢apov su vysoké.
Pouzitie:

Pre néstroje so stopkou so strmym kuzelom DIN 69871/I1SO 7388-1.

Upozornenie:

Utesnené — O-kruzkom.

Prislusné velkosti upinacich klu¢ov a rozmerov kli¢ov najdete v eshope.

Pri montazi AB dbajte na spravny utahovaci moment. K dispozicii nie je vhodny upinaci kld¢.

Technicky opis

vhodné pre strmy kuzel s farebnym kédom SK 40
ZavitM M16
@ hlavy D, 21,1 mm
L, 25,1 mm
@ zvazku D 25,1 mm
maximalny kratiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
Celkova dizka L 53 mm
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Vhodné pre strmé kuzele 40
Rozmer cez steny 22 mm
Vlastnost otvoru bez otvoru
Druh produktu Tazny ¢ap
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